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Prosinec 2009 BAS-PRC035-CS

Datový list výrobku
Rozšiřovací modul Tracer™ XM30
Objednací číslo: X13651537010

Rozšiřovací modul Tracer XM30 poskytuje přídavné datové body, pokud jsou nutné pro aplikace Tracer UC400. Každý rozšiřovací modul má 
celkem 4 body, který mohou být konfigurovány pomocí kombinace vstupů a výstupů (viz tabulka níže). K zařízení Tracer UC400 může být přidáno 
nejvýše osm (8) rozšiřovacích modulů. V aplikacích vyžadujících více než dva moduly XM30 je nutné použít napájecí zdroj PM014 DC.

Obsah balení
• Jeden (1) rozšiřovací modul XM30

• Jeden (1) sáček 2kolíkových a 4kolíkových svorkových konektorů

• Jedna (1) kabelový svazek IMC

Notes: Vizuálně zkontrolujte obsah, zda není vadný nebo poškozený. Všechny součásti byly důkladně zkontrolovány před expedicí z 
továrny. Jakékoli nároky vzniklé poškozením během expedice musí být ihned uplatněny u přepravce.

Konfigurovatelná připojení XM30
Tabulka níže uvádí informace o konfigurovatelných připojeních.

Spojení Počet Typy Rozpětí

Vstupy
Může být 
konfigurováno pomocí 
kombinace 
analogových nebo 
binárních vstupů a 
analogových výstupů.

Termistor 2252 Ω, 10k, 20k, 100kΩ

Odporový (zadaná 
hodnota) 100 Ω až 1 MΩ

RTD 1 kΩ; platina, Balco™ nebo nikl

Proud 0 – 20 mA (lineární)

Napětí 0 – 20 V ss (lineární)

binární Bezpotenciálový kontakt

Pulsní akumulátor Minimálně 20 milisekund otevřený nebo 
uzavřený

Výstupy
Proud 0 – 20 mA @ 16 V 

Napětí 0 – 16 V ss @ 20 mA 

Celkový počet bodů 4



www.trane.com

Pro podrobnější informace kontaktujte svého 
prodejce Trane, nebo nám pošlete e-mail na adresu 
comfort@trane.com

Objednací číslo publikace BAS-PRC035-CS

Datum Prosinec 2009

Společnost Trane se snaží o neustálé zlepšování svých výrobků a vyhrazuje si právo měnit bez 
upozornění jejich konstrukci a technické parametry.

Tracer, Trane a logo Trane jsou obchodní značky společnosti Trane registrované v USA a dalších zemích. Všechny
obchodní značky, zmíněné v tomto dokumentu, jsou obchodními značkami svým příslušných vlastníků.

Skladovací a provozní podmínky, shoda s normami 

Rozměry XM30

Skladování

Teplota: -67 °F až 203 °F (-55 °C až 95 °C)

Relativní vlhkost: 5% až 95% (nekondenzující)

Provozní pokyny

Teplota: -40 °F až 158 °F (-40 °C až 70 °C)

Vlhkost: 5% až 95% (nekondenzující)

Napájení: 24 V ss ±10%, 120 mA

• Montážní hmotnost řízení:
• Montážní hmotnost řízení se svorkovými konektory:

• Montážní plocha musí nést 0,27 lb. (0,122 kg)
• Montážní plocha musí nést 0,31 lb. (0,142 kg)

Environmentální vyhodnocení (kryt): NEMA 1

Instalace: UL 840: kategorie 3

Znečištění: UL 840: stupeň 2

Shoda s normami

• UL916 PAZX- řízení spotřeby energie
• UL94-5V hořlavost
• Značka CE
• FCC část 15, podčást B, omezení třída B

ADDRESSADDRESSADDRESS

1,73 in
(44 mm)

2,11 in. 
(53,5 mm)

4,00 in. 
(101,6 mm)

2,17 in. (55 mm)
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