
CFAS/CFAe 
egyirányba kifúvó kazettás  

fan coil berendezés
Nagy hatékonyságú motor az optimális  

komfortérzet érdekében, diszkrét megjelenéssel
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A plénumot az álmennyezettel, a visszaszívó 
ráccsal és a befúvófejekkel egy szintbe helyezik. 
A visszaszívó rács a levegőt alulról szívja, 
a diffúzorok pedig a levegőt a mennyezettel 
párhuzamosan fújják ki, és a szobában 
egyenletesen osztják el.

Ennek eredménye a Coanda-hatás, amelynek 
köszönhetően a berendezés minden ventilátor-
fordulatszámnál egyenletesen, megfelelő 
sebességgel és távolságra fújja a levegőt a teljes 
légkondicionált helyiségben.

Diszkrét megjelenés és nagy teljesítmény

Az összes berendezés speciálisan tervezett 
zsaluátmérőjének, a légmennyiséghez tökéletesen 
méretezett nyílásoknak, valamint a lineárisan 
zsaluzott visszaszívórácsnak köszönhetően nem 
fordulhat elő, hogy a befúvott levegő közvetlenül a 
visszatérő levegőbe kerüljön.

A Trane CFAS/CFAE egyirányba kifúvó kazettás 
berendezés 16-os, 26-os és 36-os méretben 
érhető el, és az egység teljesítménye 1,6 kW-tól 
3,6 kW-ig terjed közepes fordulaton. Majdnem 
teljesen zajmentesen látja el a légkondicionált 
területet, a hangteljesítmény 35 dB(A) közepes 
vagy annál alacsonyabb fordulatszámon.

A 12-40 m2 területű irodák álmennyezetébe, a helyiség 
szélére történő felszerelésre tervezett Trane CFAS/CFAE 
egyirányba kifúvó kazettás fan coilok egyedileg tervezett 
visszaszívó ráccsal és befúvófejekkel rendelkeznek. 
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EC ventilátormotor-technológia
A CFAE modellt a kiváló hatékonyságáról ismert 
EC technológiát alkalmazó ventilátormotorral 
szerelik fel, ezáltal az épületek tulajdonosai 
jelentős energiamegtakarítást érhetnek el.

Alacsonyabb zajszintje révén optimális 
komfortérzetet nyújt az épületben tartózkodók 
számára.

Jobb megjelenés 
A szoba belső falára felszerelt, a levegőt a 
külső ablak irányába fúvó kazettás berendezés 
megjelenése teljesen diszkrét. A perforált 
fémlemezből kialakított rácsokkal felszerelt 
modellektől eltérően a Trane kazettás fan coil 
lineárisan zsaluzott visszaszívórácsát 45°-os 
dőlésszöggel alakították ki, hogy a szobában lévők 
soha ne lássák az egység szűrőjét.

Gyors, egyszerű felszerelés alacsony 
költséggel  
A Trane CFAS/CFAE egyirányba kifúvó kazettás 
berendezését irodaházakba vagy egészségügyi 
intézményekbe tervezték, amelyekben a 
helyiségeket az épület külső részein alakítják 
ki egy folyosó vagy közös közlekedő körül, és 
ahol a vízvezetékeket és villanyvezetékeket az 
álmennyezetben vezetik. A berendezés a legtöbb 
szabványos típusú álmennyezetbe beépíthető, 
felszerelhető a mellékelt rögzítőfülek segítségével. 

Az egység a legtöbb szabványos típusú 
álmennyezetbe beépíthető, felszerelését a mellékelt 
függő tartóelemek biztosítják. A telepítés – beleértve 
a víz, villany, a légcsatorna, valamint szükség 
esetén a cseppvízelvezetés bekötését – olyan gyors 
és egyszerű, mint egy 4 irányban kifúvó kazettás 
berendezés esetén, továbbá azzal megegyező 
hőmérsékleti és zajszintbeli komfortérzetet nyújt, 
alacsonyabb szerelési költség mellett.
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RT03 infravörös 
távvezérlő

A megnövelt értékre optimalizált felépítés

Az optimális HVAC teljesítmény, az irodai környezetben diszkrét 
megjelenés és a gyors, könnyű telepítés kombinációja a Trane 
CFAS/CFAE egyirányba kifúvó kazettás fan coil, melyet arra 
fejlesztettek, hogy a megfelelő komfort biztosítása mellett 
alacsony telepítési költségnél folyamatosan értéktartó rendszert 
biztosítson az ügyfeleknek.

Az EC ventilátormotor-technológia  
67%-os energiamegtakarítást biztosít.

Egyedi, opcióként beszerezhető 
infravörös távirányítóval lehet 
állítani a ventilátor fordulatszámát, 
a ki-bekapcsolást, valamint hűtési és 
fűtési üzemmódot. Az ehhez tartozó 
vevőt az egység mellé kell felszerelni a 
mennyezetre.
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A 45°-os dőlésszögű zsalu a visszaszívórácson elrejti a szűrőt,  
így a mennyezet még akkor is jobban néz ki, ha a szűrőt tisztítani kell. 
100%-os nyitást biztosít, miközben a perforált rácsok csak 60%-ot 
biztosítanak, ezáltal a teljes szűrőfelület gyűjti a port, így a szűrőt 
ritkábban kell cserélni.

T-MB fali termosztát

A 2 soros kiegészítő fűtőkalorifer nagyobb fűtési 
teljesítményt biztosít kevesebb meleg vízzel, ami 
jobb hőszivattyú- és hűtési hatékonyságot tesz 
lehetővé.

Magasított kivitel esetén a 
cseppvízcsatlakozó magasságát 
100-ról 160 mm-re növelték, így nincs 
szükség cseppvízszivattyúra, ami még 
inkább javítja a költséghatékonyságot.

Gyorsan és egyszerűen el lehet végezni a 
beüzemelést az olcsó, vezeték nélküli vagy 
vezetékes csoportvezérlő opcióval, mely lehetővé 
teszi, hogy akár 20, RS485-ös soros csatlakozóval 
összekötött berendezést is tudjunk vezérelni.

A 170 mm átmérőjű légmennyiség-szabályozó 
zsaluk optimalizálják a légáramlást és a 
zajkibocsátást minden ventilátor-fordulatszámon, 
valamint jobb megjelenést biztosítanak a több 
kisebb vagy nagyobb átmérőjű kivitelhez képest.
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Alacsony Közepes Magas

Az eC ventilátormotor növeli a megtakarítást 
és a komfortérzetet
A Trane CFAE modellje EC ventilátormotor-
technológiával biztosít átlagosan  
67% áramfogyasztás-megtakarítást. Jelentősen 
csökkenti az épület bekerülési és üzemeltetési 
költségét.

A Trane folyamatos ventilátor fordulatszám 
vezérlésnek köszönhetően minimalizálja a 
zajkibocsátást, mivel nem alkalmaz zajos 
ventilátorfordulatszám-kapcsolókat. 

Végeredményben optimális komfortérzetet 
biztosít, mert az EC ventilátormotor pontosabban 
reagál a hőterhelés változásaira, és stabilabban 
biztosítja a beállított környezeti hőmérsékletet.

Egy párizsi irodaház tipikus ventilátormotor-terhelései

T-MB termosztát

TODS napi ütemezés

CFAS/CFAE  
1 irányba kifúvó kazettás

CFAS/CFAE  
1 irányba kifúvó 

kazettás készülék

RS485 Modbus  
soros kapcsolás

A Trane TODS megoldása
•  A hét minden napján napi ütemezést tesz lehetővé
•  Akár 60 berendezés + 1 hűtő + 1 légkezelő egység
•  Egyszerű beállítás dip kapcsolókkal
•  Számításba veszi a szabadságolás időszakát

Tipikus rendszerfelépítés
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Trane égkezelő  
berendezés

Trane léghűtéses 
hőszivattyú

TODS

TODS

1 = Bérlő/1. rendszer
2 = Bérlő/2. rendszer
3 = Bérlő/3. rendszer

A CFAS és CFAE fan coil berendezések 
egyedi, soros RS485 csatlakozású, Modbus 
kommunikációval rendelkeznek, aminek 
köszönhetően könnyen illeszthetők bármilyen típusú 
épület rendszeréhez. Ezt úgy tervezték, hogy a teljes 
légkondicionáló rendszert tudja vezérelni – kezdve 
a fan coil berendezésektől a folyadékhűtőkön át 
a légkezelőkig – a hét minden napjára, napi 
ütemezés szerint, így folyamatosan szabályozza a 
komfortot és az energiafelhasználást a hét minden 
napján.

Gyors és egyszerű üzembe helyezés
Az üzembe helyezés és a címzés könnyen 
elvégezhető a dip kapcsolók segítségével, és a fel-
használóbarát kezelőfelületen beállítható a T-MB vagy 
a napi ütemezés (TODS) a menü segítségével.

A T-MB felhasználói felület egy termosztát, amely 
egy berendezést vezérel TODS használattal, 

vagy akár 20 fan coilt TODS nélkül. Felügyeli a 
külső hőmérsékletet vagy a visszatérő levegő 
hőmérsékletét a berendezésen.

A TODS akár 60 fan coilt képes vezérelni a hét 
minden napján, napi 4 időszak és környezeti 
beállítási pontok alapján, így az üzemidő alatt 
a lehető leghatékonyabb energiafelhasználást 
teszi lehetővé. Elindíthatja és leállíthatja a külső 
berendezéseket, például a folyadékhűtőt, a hűtési 
vagy fűtési üzemmódot és a friss levegő ellátást 
a légkezelő egységből, az ECC vezérlőpanel 
használatával.

A egység vezérlője a légkondicionálást a T-MB vagy 
a TODS ütemező által utoljára küldött utasítások 
alapján vezérli, így a szobában lévők mindig kézben 
tarthatják az irányítást.

Könnyen telepíthető épületfelügyeleti rendszer

RT03” 
infravörös
távvezérlő

CFAS/CFAE 1 
irányba kifúvó 

kazettás készülék

CWS/CWE 4 irányba  
kifúvó kazettás készülék

CWS/CWE
4 irányba kifúvó 

kazettás készülék

RS485 Modbus  
soros kapcsolás

Trane léghűtéses hőszivattyú

Trane légkezelő egység

Akár  
8 kültéri 
egység

ECC kártya (hálózatonként 1)

TODS

Opcionális T-MB

Opcionális RT03

Minden bérlő saját 
nyitva tartása szerint 
szabályozhatja 
légkondicionálását.
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CFAE (EC ventilátormotor) 16 26 36
Alacsony Közepes Magas Alacsony Közepes Magas Alacsony Közepes Magas

Légszállítás 0 Pa esetén (m3/h) 130 205 295 215 370 540 275 430 620
Összes/érezhető hűtőteljesítmény (1) (kW) 0,8/0,6 1,2/0,9 1,6/1,2 1,5/1,1 2,3/1,7 3,2/2,4 1,9/1,4 2,8/2,1 3,8/2,8
FCEER/Eurovent energiaosztály 89/C 152/B 156/B
Fűtőteljesítmény, 2 csöves (2) (kW) 1 1,5 2 1,7 2,8 3,9 2,2 3,3 4,5
FCCOP/Eurovent energiaosztály 514/A 536/A 394/A
Fűtőteljesítmény, 4 csöves (3) (kW) 0,9 1,2 1,5 1,6 2,3 3 2 2,8 3,6
FCCOP/Eurovent energiaosztály 538/A 1331/A 975/A
Hangteljesítményszint (4) (dB(A)) 35 46 55 34 46 56 36 48 58
Hangnyomásszint (dB(A)) 26 37 46 23 36 47 26 39 49
NR szint (közepes fordulatszám) (dB(A)) 22 32 41 18 30 42 18 33 44
NC szint (közepes fordulatszám) (dB(A)) 21 30 39 17 28 40 16 31 42

CFAE (AC ventilátormotor) 16 26 36
Alacsony Közepes Magas Alacsony Közepes Magas Alacsony Közepes Magas

Légszállítás 0 Pa esetén (m3/h) 140 180 280 200 240 380 360 505 620
Összes/érezhető hűtőteljesítmény (1) (kW) 1,2/0,9 1,5/1,2 1,7/1,3 1,7/1,2 2,6/1,9 3,1/2,3 2,5/1,8 3,5/2,6 4,0/3,0
FCEER/Eurovent energiaosztály 55/D 61/D 53/E
Fűtőteljesítmény, 2 csöves (2) (kW) 1,4 1,9 2,1 2 3,1 3,8 2,9 4,2 4,8
FCCOP/Eurovent energiaosztály 65/E 72/D 62/E
Fűtőteljesítmény, 4 csöves (3) (kW) 1,1 1,3 1,5 1,7 2,3 2,7 2,5 3,3 3,6
FCCOP/Eurovent energiaosztály 65/E 72/D 62/E
Hangteljesítményszint (4) (dB(A)) 41 49 52 36 48 48 41 52 55
Hangnyomásszint (dB(A)) 32 40 43 27 39 39 32 43 46
NR szint (közepes fordulatszám) (dB(A)) 27 34 38 18 33 40 24 37 40
NC szint (közepes fordulatszám) (dB(A)) 25 33 36 16 31 38 22 35 38

(1) Hűtési körülmények: a kilépő/belépő víz hőmérséklete 7/12 °C, a visszatérő levegő száraz/nedves hőmérséklete 27/19 °C, 48%-os páratartalom Eurovent szerint
(2) Fűtési körülmények: 2 csöves belépő víz hőmérséklete 50 °C, a visszatérő levegő 20 °C-os
(3) Fűtési körülmények: 4 csöves belépő/kilépő víz hőmérséklete 70 °C/50 °C, a visszatérő levegő 20 °C-os
(4) A hangteljesítmény-szint 9 dB(A) értékkel alacsonyabb, mint a hangnyomás-szint, és 100 m3-es helyiség reverberációs mezejének és 0,5 másodperces reverberációs 

időnek felel meg.
(5) A tartomány különböző hőcserélő-összeállításokat vesz számításba

Elektromos adatok
Betáp (V/fázis/Hz) 230/1/50
CFAE ventilátormotor áramfelvétele (W) 8 14 29 8 16 37 10 19 42
CFAS ventilátormotor áramfelvétele (W) 16 22 49 27 44 57 46 52 57
Elektromos fűtőteljesítmény (W) 350/550 700/1150 900/1400
Elektromos fűtőelem áramfelvétel (A) 1,5/2,4 3/5 3,9/6,1

Tömeg és méret
Hosszúság (mm) 592 970 1192
Szélesség (mm) 592 592 592
Normál magasság/megnövelt magasság (mm) 309/369 309/369 309/369
Súlytartomány (5) (kg) 16-21 33-40 42-51


