
Minisplit Air Conditioner
12,000 - 60,000 Btu/h　Concealed Model

MCD Series 50 Hz

Illusion & Insight  



MS-SLB-MCD2-TH

Fan Coil Unit
•	มีให้เลือกครบตั้งแต่ขนาด 12,000 บีทีย ู

	 จนถึง 36,000 บีทียู

•	เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก 

	 แบบคอยล์เปลือยท่ีได้รับการออกแบบ 

	 มาอย่างดีเพ่ือใช้ในงานซ่อนในฝ้า ติดต้ัง 

	 ง่ายในเนื้อที่จำ�กัดในฝ้าเพดาน

•	ดีไซน์ใหม่ ขนาดกะทัดรัด ง่ายต่อการ 

	 ติดตั้งโดยเฉพาะรุ่น 30,000 ถึง 36,000  

	 บีทียู ที่มีความสูงเพียง 30 เซนติเมตร

•	เหมาะกับการใช้งานแบบ Free Blow หรือ 

	 ต่อท่อลมส้ัน (Low Static Application)

•	สามารถขับเคลื่อนลมด้วยความเร็วต่ำ� 

	 พร้อม Return Air Plenum ช่วยให้การ 

	 ทำ�งานเงียบสนิทย่ิงข้ึน (ต้ังแต่รุ่น 30,000 

	 ขึ้นไป มี Return Air Plenum เป็น 

	 อุปกรณ์มาตรฐาน)

•	สามารถเลือกปรับระดับความเร็วลมได้ 

	 หลายระดับ โดยเฉพาะรุ่น 30,000 บีทีย ู

	 ขึน้ไป ท่ีมรีะดบัความเรว็ลม Extra High  

	 ให้เลอืกใชใ้นกรณท่ีีต้องการความเรว็ลม 

	 สูงเป็นพิเศษ

Illusion
Concealed Type
12,000-36,000 Btu/h
MCD Series 50 Hz

Control Options for Illusion and Insight

•	ทุกรุน่มีขดีความสามารถในการทำ�ความ 

	 เย็นได้เต็มบีทียูและมีประสิทธิภาพใน 

	 การประหยัดไฟสูง

•	สำ�หรับรุ่น 12,000, 18,000 และ  

	 24,000 บีทียู สามารถใช้ได้กับระบบ  

	 Multisplit System

•	มีถาดรองน้ำ�ท้ิงท่ีมีความลาดชันเป็น 

	 พิเศษพร้อม Insulator 3 ชั้น ทำ�ให้ม ี

	 ประสิทธิภาพสูงในการระบายน้ำ�ทิ้ง

•	ท่อน้ำ�ท้ิงดไีซนพิ์เศษท่ีผลติจากพลาสตกิ

	 คุณภาพสูง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย

PLASTIC

POLYSTYRENE FOAM

GALVANIZED SHEET

LCD Wired 
Control

(ACYSTAT110BA)

New Room 
Thermostat

LCD Wireless
Remote Control

(ACYSTAT130AA)

Mini-display

Trane Wall Thermostat II (Option) 
เทอรโ์มสตทัแบบตดิผนัง (Wall Thermostat 
II) ของเทรนใช้ควบคุมการปรับความเร็ว
พัดลมได้ 3 ระดับ ปรับตั้งอุณหภูมิตั้งแต่  
15 - 30 องศาเซลเซยีส แสดงการทำ�งานของ 
คอมเพรสเซอร์ และมีตัวรับสัญญาณจาก
รีโมทไร้สาย

Condensate Drain Pump (Option)
ปั๊มน้ำ�ขนาดเล็กของเทรน สำ�หรับติดตั้งกับชุด 
เป่าลมเย็นของเครื่องปรับอากาศหรือคอยล์ 
น้ำ�เย็นแบบติดกำ�แพง ติดเพดาน และตั้งพื้น 
ซึ่งชุดป๊ัมน้ำ�ประกอบด้วยส่วนของป๊ัมน้ำ�และ
ส่วนควบคุมระดับน้ำ�
*ควรคำ�นวณปริมาณการไหลของน้ำ�ท้ิงตามระยะท่อดูดและท่ออัดตาม
ความเป็นจริง (อ้างอิงคู่มือการใช้งาน) เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

Air inlet
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MS-SLB-MCD2-TH

•	แผงระบายความรอ้นชนดิ Aluminium Fin ท่ีได ้
	 รับการออกแบบให้ทำ�งานได้ดี
•	คอนเดนซิ่งยูนิตได้รับการออกแบบให้มีขนาด 
	 กะทัดรัด สามารถติดตั้งได้ทุกสถานท่ีแม้ใน 
	 เน้ือท่ีจำ�กดัและมปีระสทิธิภาพสงูในการระบาย 
	 ความร้อน
•	มี Shut-off Valve
•	รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

อุปกรณ์พิเศษ
•	ส่วนระบายความร้อนแบบ Blue Fin และ 
	 แบบ Copper fin พรอ้มดว้ย Stainless Casing  

Fan Coil Unit
•	มใีห้เลอืกครบตัง้แตข่นาด 30,000 บีทียู 

	 จนถึง 60,000 บีทียู

•	เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก 

	 แบบคอยล์เปลือยท่ีได้รับการออกแบบ 

	 มาอย่างดเีพ่ือใชใ้นงานซอ่นในฝ้า ตดิตัง้ 

	 ง่ายในเนื้อที่จำ�กัดในฝ้าเพดาน

•	ดไีซน์ใหม ่ขนาดกะทัดรดั งา่ยตอ่การตดิ 

	 ตั้งโดยเฉพาะรุ่น 30,000 ถึง 36,000  

	 บีทียู ที่มีความสูงเพียง 30 เซนติเมตร

•	เหมาะกับการใช้งานแบบต่อท่อลมยาว	

	 (High Static Application)

•	สามารถขับเคลื่อนลมด้วยความเร็วต่ำ� 

	 พร้อม Return Air Plenum ช่วยใหก้าร 

	 ทำ�งานเงียบสนิทยิ่งขึ้น

•	เลือกปรับระดับความเร็วลมได้หลาย 

	 ระดับ โดยมีระดับความเร็วลม Extra  

	 High ให้เลือกใช้ในกรณีท่ีต้องการ 

	 ความเร็วลมสูงเป็นพิเศษ

Insight
Concealed Type
30,000-60,000 Btu/h
MCD Series  50 Hz

Condensing Unit

•	คอยล์ทำ �ความเย็น เคลือบสาร  

	 Hydrophillic ช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพ 

	 ในการถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

•	ทุกรุน่มขีดีความสามารถในการทำ�ความ 

	 เย็นได้ เต็มบีทียูและมีประสิทธิภาพ 

	 ในการประหยัดไฟสูง

•	มีถาดรองน้ำ�ท้ิงท่ีมีความลาดชันเป็น 

	 พิเศษพร้อม Insulator 3 ชั้น ทำ�ให้มี 

	 ประสิทธิภาพสูงในการระบายน้ำ�ทิ้ง

•	ท่อน้ำ�ท้ิงดไีซน์พิเศษท่ีผลติจากพลาสติก

	 คุณภาพสูง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย 

PLASTIC

POLYSTYRENE FOAM

GALVANIZED SHEET

	 ประสิทธิภาพสูงสำ�หรับป้องกันการกัดกร่อน 
	 บริเวณพื้นที่ที่การกัดกร่อนสูง เช่น ริมทะเล
•	45O Discharge Grille ส่วนระบายความร้อน 
	 แนวเฉยีง 45 องศา เพ่ิมประสทิธิภาพในการระบาย 
	 ความร้อนแม้ในพื้นที่จำ�กัด

Aeriscoat R สารกำ�จัดและป้องกันจุลินทรีย์  
ไบโอฟิล์ม และการผุกร่อนได้ในหน่ึงเดียวตาม 
มาตรฐานของ US และ CSIRO ดว้ยประสทิธิภาพ
ยาวนานถึง 5 ปี ลดความถีก่ารบำ�รงุรกัษา และ
ใช้ได้กับคอยล์ร้อน และคอยล์เย็นโดยเฉพาะใน 
พ้ืนท่ีท่ีลุ่ม ร้อนช้ืน ชายทะเล โรงงาน โรงแรม ฯลฯ

Aeriscoat R (Option)

Before Coated After Coated & Curing
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Trane optimizes the performance of home and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfortable, 
and energy efficient environments, Trane offers a broad portfolio of advance controls and HVAC systems, comprehensive building services, and parts.  
For more information, visit www.tranethailand.com

@2013 Trane All rights reserved
MS-SLB-MCD2 TH  June 19, 2013
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