
 9,400 - 24,100 BTU/H Wall Type Model
MCW R32 Series 50Hz

Mini-Split Air Conditioner
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เครื่องปรับอากาศแยกสวนแบบติดผนัง อินเวอรเตอร
ประหยัดไฟเบอร 5

 t ที่มีมาตรฐานการทํางานสูงinU roodtuO

ประหยัดไฟดวยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 ป 2019 ทุกรุน 
Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล
แลกเปลี่ยนความรอนดวยการใชคอยลทองแดงรวมกับ Golden Fin 

แผนฟอกอากาศ Bio filter ชวยใหอากาศบริสุทธิ์มากย่ิงข้ึน
แผนฟอกอากาศ PM 2.5 filter (Option) กรองอนุภาคเล็กระดับ 2.5

ควบคุมการทํางานดวยรีโมทไรสาย

ปรับความเร็วพัดลมได 4 ระดับ สูง กลาง ตํ่า และอัตโนมัติ
Shortcut Function จดจําฟงกชันการใชงานไดงายเพียงปุมเดียว
Turbo Function ชวยเพิ่มความเย็นไดอยางรวดเร็วทันใจ
Sleep Function ปรับอุณหภูมิไดอัตโนมัติขณะนอนหลับ
Dry  Mode  ลดความชื้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อลดการเกิดและ
สะสมเชื้อโรคในอากาศ
ระบบ  Auto  Restart  เริ่มการทํางานใหมของเครื่องปรับอากาศโดย

 JOYFUL INVERTER

 มเคลือบ Galvanizeางยวสดัรดัทะกงรทปูร tinU roodtuO
ปองกันสนิมอยางดี
เชื่อถือไดในประสิทธิภาพการทํางาน และรับประกันอะไหล

 12 ป และอะไหลอื่นๆ 2 ป นานรอซเสรพเมอค
นุรกุท evlaV ffo-tuhS มอรพ

R32 ที่มีคา GWP (Global Warming น็ยเมาวคาํทราสชใ
Potential) ตํ่า เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมทําลายโอโซนในชั้น

ตั้งอุณหภูมิไดตั้งแต 17-30 C

อัตโนมัติ

บรรยากาศ

เคลือบสารปองกันการกัดกรอนสีทอง ทั้งชุดคอยลเย็นและคอยลรอน
เพิ่มความทนทานการกัดกรอนไดดียิ่งขึ้นมากกวาสารเคลือบทั่วไปให
คอยลมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น

ไมครอน ดวยฟลเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง พรอมชวยดักจับกลิ่นไมพึง
ประสงค เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

รีโมทคอนโทรล
แบบไรสาย

Pre-Filter 
ถอดลางทําความสะอาดได

PM 2.5 Filter 
ชวยกรองอนุภาคฝุนละเอียด PM 2.5 

ชวยขจัดกลิ่นไมพึงประสงค

PM 2.5 filter 
(Option)

Product Specifications
Models Indoor unit MYWE09RB5 MYWE12RB5 MYWE18RB5 MYWE24RB5

Outdoor unit TYKE09RB5 TYKE12RB5 TYKE18RB5 TYKE24RB5
Electrical Data Power Supply V/ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Performance Data Capacity Btu/h 9,400 12,100 18,000 24,100

cfm 300 400 600 800

SEER Btu/h/W 16.00 16.00 15.10 15.50 

Indoor Units
Fan  Motor RLA x Qty 0.15 0.15 0.24 0.27

Fan Speed 3 + Auto 3 + Auto 3 + Auto 3 + Auto
Dimensions H x W x D mm 285x805x211 285x805x211 302x958x230 327x1038x239

Weight Uncrated (Net) kg 8 8 11 12

Outdoor Units
Compressor Type Rotary 

RLA A 5.7 5.7 7.5 9.4
Fan Motor RLA x Qty 0.29 0.29 0.31 0.35

Dimensions H x W x D mm 495x720x270 554x800x333

Weight Uncrated (Net) kg 22 22 28 52

Refrigerant Charge R-32

Piping Connection Type Shut-Off Valve-Flare Connection Type

Connection Pipe Size Liquid in 1/4 1/4 1/4 3/8

Suction in 3/8 3/8 1/2 5/8

TIS 2134-2553 Mark

A

702x845x363

Airflow

6.


