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1.1 Lista de embalagens e componentes de instalagao

1. Confira a lista de embalagem do controle central para verificar se nenhum componente
esta faltando.

N.° Nome Quantidade Indicagbes

1 Controle central 1

2 Parafusos autorroscantes 6 GB845/ST3.9*25-C-H(S)
de fenda cruzada

Tubo de expanséao de plastico

3 de fixagéo 6 ©630
Manual de instalagéo
4 e 1
e do proprietario
5 Resisténcia compativel 4 120 Q
2. Conjuntos de instalagao preparados no local
Quantidade
N.° Nome (instalar na Modelo selecionado Indicagbes
parede)
Cabo Uma para comunicagéo
de controle com o ar-condicionado
- 2
1 blindado de 2 pegas RVVP-300/300 3x0,75 mm? | e outra para
a comunicagédo com
3 polos
o computador.
Cabo de Para o fornecimento

2 1 pecga RVV-300/500 3x1,5 mm? |de energia do
3 polos
controle central

Caixa

3 de energia 1 peca
Tubos
(tubo de

4 revestimento, 213 pegas - -
porca movel)

5 Correia Varias Para juntar os cabos
de ajuste pecgas (dependendo do caso)
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1.2 Instrugoes de instalagao

Instrugoes de instalagao
1) Conecte diretamente a fonte de energia de 220 V CA aos terminais L, N do controle central.

2) Néo coloque o cabo de sinal e o cabo de energia do controle central no mesmo tubo
para cabos de energia. Deve haver uma distancia de pelo menos 300 a 500 mm entre os
dois tubos.

3) O cabo de sinal do controle central ndo deve exceder 1.200 m.

4) E proibida a instalagdo de uma junta intermediaria para o cabo blindado. Se isso nao for
possivel, pressione ela sobre o bloco de terminais.

5) Depois que o controle central estiver conectado, ndo use um megdémetro para inspecionar o
isolamento do fio de sinal.

6) Modo de fiagdo do controle central e interface de rede:

A porta de comunicagéao entre o controle central e a interface de rede do ar-condicionado
é sensivel a polaridade. As portas X, Y e E em ambos os lados devem ser conectadas
corretamente. Nao faca uma conexao cruzada entre os cabos de sinal; a mesma indicagéo
é valida para o RS485-RS232 do controle central.

Conexao correta Conexao incorreta

Conexao incorreta Conexao incorreta
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1.3 Métodos de instalagao

M
in
70 485
85 68
122
TCONTCCM30

Fig.1.1 Tamanho do controle central (unidade: mm)

Insira a chave de fenda na parte concava na parte
superior da caixa e gire ligeiramente para abrir a
tampa superior (3 lugares).

Fixe os parafusos do controlador centralizado
(GB845/ST3.9*25)

€ Z 13
Base Cédigo de n n n
/ discagem
NO

Cadigo de discagem de direcéo
789

—

Cobertura frontal et
Posi¢édo do cédigo Intervalo
de discagem de direcao

00~15

Fig.1.2 Diagrama de instalagéo
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Botéo
de emergéncia
Reservado

Terminal de comunicagdo com ar-condicionado

Fig.1.3 Instru¢des do terminal do controle central

Manual de instalagdo e do proprietario

5



1.4 Precaucgoes de seguranga

B Precaugdes de seguranga

I Leia as precaugdes de seguranga cuidadosamente antes de instalar a unidade.
I Abaixo encontram-se questdes importantes de seguranga que devem ser respeitadas.
! Abaixo estéo os significados de todas as partes:

= Indica o manuseio incorreto que pode causar ferimentos ou
Atencéo
perda do produto.

Indica o manuseio incorreto que pode levar a morte ou
ferimentos graves.

Q Observagao

I Ap6s a concluséo da instalagéo, verifique se o teste estda normal e entregue o manual
do usuario.

A Atencao

O revendedor ou profissionais treinados devem se encarregar da instalagdo do equipamento.
A instalacédo por pessoas nao autorizadas pode levar a uma instalagéo inadequada, que pode
causar choque elétrico ou incéndio.

Siga este manual de instalagéo. A instalagdo inadequada pode causar choque elétrico ou incéndio.

A reinstalacédo deve ser feita por profissionais. A instalagdo incorreta do equipamento pode causar
choque elétrico ou incéndio.

Nao desinstale o computador sem permisséo. A desinstalagéo néo autorizada pode causar
operacao anormal, aquecimento ou incéndio do ar-condicionado.

Q Observacao

=

O equipamento nao deve ser instalado em local vulneravel que pode gerar o vazamento de gases
inflamaveis. Se houver um vazamento de gas inflamavel préximo ao controle central, pode ocorrer
um incéndio.

A fiagdo deve ser adaptada a corrente do controle central. Caso contrario, pode ocorrer um
vazamento elétrico e causar um incéndio.

Manual de instalagéo e do proprietario
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1.5 Instrugoes de fiacdao do sistema

Diagrama de fiagdo da unidade do sistema de controle central do ar-condicionado interno.

Os modos de fiagdo do controle central e da unidade interna sdo aplicaveis: (o nimero de
unidades internas conectadas a cada controle central ndo excede 64)

Até 64 unidades
internas.

A direcéo das
unidades internas

deve ser diferente.

e
1
L]
: Unidade externa n Unidade Unidade Unidade
' n<8 interna 1 interna 2 interna n3
:
H X|Y[E| | PQE
L]
L]
L]
L]
' 1
H Unidade ! Unidade Unidade Unidade
] externa 2 ! interna 1 interna 2 interna n2
: !
: K PQE
L]
1
IR R R R RN RN NN LR IR R R R RN RN NENRNRE RN NN RN NN NN NEN]
Unidade Unidade Unidade Unidade
externa 1 interna 1 interna 2 interna n1
[(X[Y[E] | poE
X|Y|E
O controle central se conecta a unidade externa
Unidade Unidade Ih’tfg?::ﬁ
interna 1 interna 2 gg n<64
[x]Y]E] [X]Y]E] X|Y[E

O controle central se conecta a unidade interna

Fig.1.4 Diagrama de fiagcdo do controle central
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2.1 Instrugoes das fungoes

1. Para a nova série de produtos, podemos conectar o controle CCM interno pela porta XYE
da unidade externa principal de cada sistema de refrigeracéo. Nesse caso, a unidade externa
deve ser configurada para o modo de busca automatica de localizagéo. E comecara a
funcionar apds cerca de 6 minutos.

2. Para conectar o controle CCM interno pela porta XYE da unidade interna, esse método
de fiagédo é adequado para todos os tipos de unidades internas, ndo apenas novas
unidades internas.

3. Quando unidades internas novas e antigas sdo conectadas juntas a um sistema de
refrigeragéo, s6 podemos usar o controle central para controlar os IDUs da velha geragédo
através da porta XYE ou controlar os IDUs de nova geragéo através da porta XYE da ODU.
N&o podemos controlar todas elas.

4. Se um sistema conectado ao controle CCM interno incluir uma unidade interna com
duto de 28 kW ou maior, recomendamos configurar a localizagéo de cada unidade
interna manualmente.

2.2 Condigoes de funcionamento

1. Faixa de poténcia e tensao:
Tensdo de entrada: monofasico 198 V ~ 242 V;
frequéncia de energia da entrada CA: 50 Hz/60 Hz;

2. Temperatura do ambiente operacional: -15 °C ~+43 °C;

3. Umidade do ambiente operacional: Umidade relativa 40% ~ Umidade relativa 90%.

2.3 Nomes das teclas

2.3.1 Indicagao de status

1. LED para indicagao de status

1) Estado normal
@ Ligado

O display LED acendera quando ocorrer uma das seguintes situagoes:

a) Na rede do controle central, um ou mais ares-condicionados estdo em
estado operacional.

b) Durante a operagéo do controle central, quando o controle enviar um comando
para os ares-condicionados, o display de LED acendera. Quando o controle
central terminar o envio, o display LED sera desligado.

@ Desligado
Os ares-condicionados na rede do controle central estéo todos desligados.
2) Estado anormal

Se os ares-condicionados do controle central mostrarem um erro ou se a rede do
controle mostrar um erro, o LED piscara com 2 Hz.

Manual de instalagdo e do proprietario
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2. Luz de fundo

A luz de fundo acendera pressionando qualquer tecla, exceto g quando essa luz
estiver apagada.

A luz de fundo estara ligada quando o controle central funcionar,

A luz de fundo sera desligada se nenhuma tecla for pressionada em 30 segundos.

3. Campainha

Quando a luz de fundo estiver acesa e as teclas do controle central forem
desbloqueadas e qualquer tecla for pressionada (exceto Rg,), o controle central executara
a fungao correspondente e a campainha soara uma vez. Se essa tecla tiver uma fungéo
de pressionamento longo, o controle central executara a fungéo correspondente, mas a
campainha soara apenas uma vez.

Se a luz de fundo estiver desligada e qualquer tecla for pressionada (exceto a
tecla g), apenas a luz de fundo se acendera, o controle central ndo operara a tecla e a
campainha n&o soara.

2.3.2 Ligar ou reiniciar

Quando o controle central ¢ ligado ou redefinido com a tecla &'

A campainha soara por 2 segundos: todos os segmentos do display LCD serao iluminados
por 2 segundos e depois desligados.

Apds 1 segundo, o sistema entrara no estado de exibicdo normal. O controle
central esta no estado de exibi¢cdo da tela principal e mostra a primeira pagina: procure os
ares-condicionados em servigo da rede.

Depois que a pesquisa for concluida, o controle central entra na pagina de configuragao de
modo e define o primeiro ar-condicionado em servigo por padréo.

2.3.3 Parada de emergéncia e botao de forcar

Quando o botao de parada de emergéncia do controle central for conectado, todos os
ares-condicionados na rede do controle central serdo desligados a forga e o display
LED piscara 0,5 Hz. O controle central, o computador e todos os médulos funcionais
sdo desabilitados para inicializacdo e desligamento até que o botdo de parada de
emergéncia seja liberado. Se o botédo de forgar do controle central estiver conectada,
todos os ares-condicionados na rede do controle central serdo inicializados a forga.
Eles funcionardo no modo de refrigeragdo por padréo. As operagdes de ligar e desligar do
controle central, do computador e de todos os médulos funcionais (apenas o comando de
ligar é enviado para o ar-condicionado, sem afetar o funcionamento do controlo remoto apds
estar ligado) serao desativadas até o botao de forgar for libertado.

Se os dois botdes acima forem ligados ao mesmo tempo, o botdo de parada de
emergéncia tera precedéncia.

Manual de instalagéo e do proprietario
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2.3.4 Bloqueios multiplos

1. Blogueio do controle central
O status de bloqueio do controle central sera registrado quando a unidade for desligada.

Ele ndo mudara o estado quando for ligado novamente, a menos que receba o comando
de desbloqueio.
1) Efeito
(D Quando o controle central esta no estado de bloqueio, ndo é possivel alterar
o estado operacional do ar-condicionado com o controle central (como ligar/desligar
a unidade, definir o modo, alterar a temperatura definida, alterar a velocidade do
ventilador, desbloquear o estado de bloqueio atual, etc.), mas é possivel executar a
operacao de consulta, até que ele seja desbloqueado e retorne ao estado normal.
(@ Quando o controle central esta em um estado de blogueio, nenhum ar-condicionado
na rede pode ser operado pelo controle central.
2) Operagao
™ Bloqueio
O controle central s6 pode ser bloqueado pelo computador.

@ Desbloqueio
a) Quando o controle central e o computador se comunicam normalmente

O controle central s6 pode ser desbloqueado pelo computador. Quando o
controle central é desbloqueado, o controle enviara o comando para desbloquear o
bloqueio do controle remoto de todos os ares-condicionados.

b) Quando o controle central e o computador se comunicam de maneira anormal

Quando o controle central esta bloqueado, ele pode ser desbloqueado ao
pressionar e segurar a tecla u%, Em seguida, pressione “=1" (deve iniciar dentro
de um minuto apds o controle central ser ligado novamente ou quando
atecla“ g for pressionada).

O bloqueio do controle remoto do ar-condicionado permanecera ativado.

2. Bloqueio do controle remoto
1) Efeito
(D Se o ar-condicionado estiver em um estado de bloqueio do controle remoto,
ele ndo recebera os sinais remotos do controle remoto ou do controle com fio até que

seja desbloqueado.
(2 0O ar-condicionado pode funcionar pelo controle central.

2) Operagao
(D Ele pode ser bloqueado ou desbloqueado com um computador.
(@ Pode funcionar com o controle central.
Na interface de configuragdo do controle central, pressione para bloquear
ou desbloquear.
Se o estado atual for de bloqueio do controle remoto, pressione a tecla
para desbloquear.
Se ndo houver bloqueio do controle remoto, pressione a tecla para bloquear.

Manual de instalagdo e do proprietario
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3. Bloqueio de modo
1) Efeito
No estado de bloqueio de modo, pelo controle central para operar o

ar-condicionado, apenas o modo que ndo entra em conflito com o modo de bloqueio
pode ser selecionado.
2) Operagao

Vocé pode definir o bloqueio do modo de aquecimento ou o bloqueio do modo
de refrigeragao.

No estado de bloqueio de modo, se o novo bloqueio de modo estiver definido,
ele deve ser desbloqueado primeiro; entdo, o novo bloqueio de modo pode ser operado.

(D Ele pode ser bloqueado ou desbloqueado com um computador.

@ Pode funcionar com o controle central.

Na interface de configuragéo do controle central, selecione todos os
ares-condicionados na rede do controle central como o objeto; pressione n e segure.
Em seguida, pressione m@x para bloguear ou desbloquear o modo.

Se o estado atual for modo de bloqueio, pressione a tecla para desbloquear.

Se néo houver modo de bloqueio, pressione a tecla para bloquear.

4. Bloqueio e desbloqueio com a tecla do controle central
1) Efeito

Quando as teclas do controle central estdo bloqueadas, a operagao das teclas sera
invélida, exceto para a tecla “ ,,QE,“ e as teclas de desbloqueio.
2) Operagéao

1.Pressione a tecla m%, e mantenha-a pressionada. Em seguida, pressione a
tecla m@( As teclas do controle central serdo bloqueadas ou desbloqueadas.

Se o estado atual for bloqueio de tecla, pressione a tecla para desbloquear.

Se ndo houver bloqueio de tecla do controle central, pressione a tecla para bloquear.

2.Quando a luz de fundo for desligada, as teclas serao bloqueadas automaticamente.
Pressione qualquer tecla para ligar a luz de fundo primeiro. Em seguida, pressione a
tecla m%, e mantenha-a pressionada; pressione a tecla L@K para desbloquear as teclas.
Em seguida, a operagéo do controle sera habilitada.

Aluz de fundo sera desligada e as teclas seréo bloqueadas automaticamente se néo
houver operacéo em 30 segundos.

2.3.5 Operagoes ON e OFF
Use a tecla “§” ou a tecla “(O” para ligar (ON) e desligar (OFF) os ares-condicionados da
rede do controle central.
O modo ON coincidira com o bloqueio do modo do sistema ou outras condi¢des limitantes
para determinagéo, em caso de conflito. Ele se ajustara automaticamente ao modo seguinte
sem conflito. Se todos os modos entrarem em conflito, a unidade nao podera ser operada.

1. Use a tecla “§” para ligar e desligar a unidade.
Ela pode operar um Unico ar-condicionado ou todos os ares-condicionados na rede do
controle central.

1) Selecione o objeto. Pressione a tecla “E” para selecionar um ar-condicionado individual
ou todos os ares-condicionados na rede do controle. Se vocé selecionar um ar-condicionado
individual, use nﬂ “‘EX e ‘I’ para selecionar o ar-condicionado.

2)Use “&", “$” “®” ¢ “” para definir o modo e os parametros de operagao,
como velocidade do ventilador, configuragéo de temperatura, etc.

3)Use a tecla “§” e o controle central enviara o comando correspondente ao
objeto operacional.

Manual de instalagéo e do proprietario
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Apos definir o parametro de operacao do ar-condicionado, se a tecla “§” ngo for
pressionada, o parametro definido ndo sera enviado ao ar-condicionado, e a operagéo
atual ndo sera afetada (exceto a operagéo de bloqueio).

2. Use a tecla “O” para ligar e desligar a unidade.

Somente para operar todos os ares-condicionados na rede do controle central,
ndo para ares-condicionados individuais.

Pressione demoradamente a tecla “(D”: pressione essa tecla por 2 segundos e
depois solte-a.

Pressione rapidamente a tecla “O”: pressione essa tecla e, em seguida, antes de
2 segundos.

De acordo com os diferentes estados e as rotas de operagéo dos atuais
ares-condicionados da central, existem as seguintes situagoes:

1) Um ou mais ares-condicionados estédo LIGADOS (inclui o processo de temporizador
LIGADO e DESLIGADO)
Atecla “O” tem apenas a fungdo de pressionamento rapido.
Ela apenas envia o comando DESLIGADO para os ares-condicionados que estéo
LIGADOS, nao para as unidades que estdo DESLIGADAS.
A funcdo de memodria é ativada, o status atual de todos os ares-condicionados
€ memorizado.

2) Todos os ares-condicionados na rede do controle central que estdo DESLIGADOS
(@ Pressione rapidamente a tecla “(O”
O controle central Ié o conteudo da memdria e envia o comando correspondente a
todos os ares-condicionados.
(2 Pressione demoradamente a tecla “©O”

a) Se a pagina atual estiver configurando parametros e o modo de configuragdo
nao estiver DESLIGADO, o controle central enviara comandos para todos os
ares-condicionados conforme os parametros, como configuragdo do modo,
velocidade do ventilador, temperatura, etc.

Se a pagina atual estiver na interface de configuragdo, mas o modo de
configuragao estiver DESLIGADO ou em outras interfaces, o controle central
enviara o comando LIGADO padrao para todos os ares-condicionados.

A ordem LIGADO padréo é: modo de refrigeracgéo, alta velocidade do
ventilador, temperatura configurada para 24 °C ou 76 °F e aplicar fungéo de
distribuicdo uniforme.

b

~

Manual de instalagdo e do proprietario

13



|eJjusd sjou0d op sea] |z b4

*|esjuad 8|0}u0 Op OpE(IS) O Jeanbojgsap no Jeanbojq eled
.Jeanbojg, e[os) e auoissaid ‘ B)|NSu0Y, [oa) e 1einbas o Jeuoissaid sody g

‘opow o Jeanbojgsap no Jeanbojq apepl
eised Jeanbojg, eo9) e auoissaid ‘epinbes w3 “epeuoissaid e-eyusjuew m:m__mwu\wjm_n_
9 ewro eied, BJo9) e auolssaid ‘epeoiiun oedeinbyuod ep euibed eN ‘z i B

‘Jopeziodway

op Jebijsap/iebi|

ap oedeinbiuod ap
eulbed e esed spnw
‘oedeunblyuod

ap euibed eN

“0JoWal 8|0A)u0d 0 Jeanbojgsap
no Jeanbojq esed Jeanbojg, e|99) e suoissaid ‘oedeinbiyuod op euibed eN ‘|

03a MO0

© ¥

440|3NIL L13S3d

D 9D

ONI  ONIMS Nvd  3IdOW Ad3NO
@ & % T ®
]

o “sope}nsuod soujeweled ap euibed
~a e g]e anbaneu ‘ejnsuoo op eulbed eN 'z
On op/1ei|
© ap oduwia} 0 EnuiwIp No Bjuswine ‘einjesaduwis)
£ e eulyap ‘oedeinbyuod op euibed en °| ‘seun|oo Jeuoioajes eled
O +Byala, @ ,epionbs3, sea] g
o ‘seyu| se Jeuojosjes eied
() opeyljigesap 304 LOXIeq BlEd, @ BUWID Bled, Sejoa] |
Opejl|igey g)sa awuojiun oed) SIp 9)
Q 0s1n2a1 0 ‘oedelnbyuoo ap eulbed eN
b o] ﬁ .ovmco_o_ccou.._muu
op ejnsuod ap seulbed seu aju3g

*OPBUOIOIPUOD-IE Op JE Op SPEPIOO|AA E Jiulap eled Jebijsap/ieb!

.
13 NO3WIL MO

§ © Y

ap oedeinbyuoo ap euibed e esed spnw ‘oedeinbiyuoco ap eulbed eN ‘sieqo|b sagdeinblyuod
Se 8 SienpiApUl Sa05eINBIU0D SE a1jus Jews)e eled
OpEUOIIPUOY-IE Op SaodeinBiyuoo ap euibed eu anugy

‘opeuoloIpuod-ie op oedelado _
ap opow o euyap ‘oedeinbyuod ep euibed eN _

leuls o eled 0}99xa ‘OpeuoIoIpUOd-Ie O eled SepeinByuod sagdeuLoju
se Jeinus eled MO, e/09) e suoissaid ‘oedeinbiuod ep euibed eN

‘olanbojq ap

Teclas do controle central

2.4 Instrucgoes

*|eqjuad 9|0Jjuod
o Jeluial esed

sopunbas 0ouId
lod Josay, 208}
e auoIssald

Manual de instalagéo e do proprietario

14



2.4.1 Instrugoes de funcionamento das teclas

1. Tecla de consulta u%v
Cada vez que essa tecla é pressionada, o0 modo de operagao selecionado consulta o
status de operagéo do ar-condicionado.
Por padrao, o primeiro ar-condicionado em servigo & consultado.

2. Tecla de configurar “E”
Em outro modo de exibig&o, pressione a tecla “E” para entrar no modo de configuragdo.
Por padrao, a configuragao € individual e o primeiro ar-condicionado em servigo
sera exibido.
Na configuragdo do modo de operagao, pressione a tecla “8” novamente e a operagao
para todos os ares-condicionados na rede sera executada. Pressione a tecla repetidamente
para alternar entre as configuragdes individuais e globais.

|—> Single (individual) — Global (global) —>|

3. Tecla de modo E‘?‘;
Na configuragdo do modo de operagéo, pressione esta tecla para definir a operagao.

|—> cooling (resfriamento) — heating (aquecimento) — Fan only (somente ventilagdo) — off (desligado) —>|

4. Tecla do ventilador “%”
Na configuragdo do modo de operagdo, pressione essa tecla para definir o ventilador da
unidade interna do ar-condicionado para nivel de ar automatico, alto, médio ou baixo.

|—> auto (automatico) — low (baixo) — medium (médio) — high (alto) —]

5. Tecla de ligar do temporizador “©.”
Na configuragdo do modo de operacéo, pressione esta tecla Gm para definir a
inicializagdo do ar-condicionado;
Pressione a tecla “©.” novamente para sair da configuragéo do temporizador e restaurar
o0 modo de operagao de regulagéo de temperatura normal.
6. Tecla de desligar do temporizador “,,S?,,"
Na configuragdo do modo de operacao, pressione a tecla S para definir o desligamento
do ar-condicionado;
Pressione a tecla “&” novamente para sair da configuracéo do temporizador e restaurar

o0 modo de operagao de regulacéo de temperatura normal.
7. Tecla de distribuicdo uniforme “2”

Na configuragdo do modo de operagao, pressione a tecla “” para habilitar ou desabilitar
a fungdo de oscilagao.
Se os ares-condicionados selecionados atualmente nao tiverem a funcéo de distribuicéo

uniforme de ar, nenhuma fungao sera executada quando a tecla for pressionada.

8. Tecla de seta para a esquerda ‘EF

No modo de consulta, quando a tecla é pressionada, os dados do status de operagéo do
ar-condicionado anterior sdo exibidos. Se estiver atualmente na primeira unidade, os dados
da ultima unidade serao exibidos quando a tecla for pressionada. Se esta tecla for mantida
pressionada, a localizagdo diminuira uma a uma.

No modo de configuragéo, se estiver no modo de operagéo individual, o ar-condicionado
do numero da localizagdo da unidade no servigo anterior sera selecionado ao pressionar
essa tecla. Se estiver no modo global de operacéo, ndo havera nenhum resultado quando
essa tecla for pressionada.

Na pagina principal, pressione a tecla para entrar no modo de consulta. Por padréo,

0 primeiro ar-condicionado em servigo é consultado.
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9. Tecla de seta para a direita ‘3"

No modo de consulta, quando a tecla é pressionada, o préximo ar-condicionado em
servigo € selecionado e os dados de status operacional sdo exibidos. Se estiver no ultimo
ar-condicionado, o primeiro sera selecionado e os dados seréo exibidos quando a tecla for
pressionada. Se esta tecla for mantida pressionada, a localizagdo aumentara uma a uma.

No modo de configuragao, se estiver no modo de operagéo individual; quando a tecla
é pressionada, o préximo ar-condicionado sera selecionado. Se vocé estiver no modo de
operacao global, ndo havera resultados quando a tecla for pressionada.

Na péagina principal, pressione a tecla para entrar no modo de consulta. Por padrao,

o primeiro ar-condicionado em servigo € consultado.
10.Tecla de seta para baixo ﬂ

Na péagina principal, pressione a tecla = para entrar no modo de consulta. Por padréo,
o primeiro ar-condicionado em servigo é consultado.

Em qualquer outro momento, pressione a tecla eo proximo ar-condicionado
correspondente na proxima linha sera selecionado.

No modo de configuracédo, se o modo de operagéo global for selecionado, a tecla =
é invélida.

Se vocé estiver na ultima linha, pressione a tecla ‘€2’ novamente para mudar para o
ar-condicionado da primeira linha.
Se atecla ﬂ for mantida pressionada, a linha aumentara uma a uma.
11.Tecla de seta para cima n
Na pagina principal, pressione a tecla n para entrar no modo de consulta. Por padréo,
o primeiro ar-condicionado em servigo é consultado.
Em qualquer outro momento, pressione a tecla E e o ar-condicionado anterior
correspondente sera selecionado.
No modo de configuracéo, se todos os ares-condicionados forem selecionados,
a tecla E é invalida.
Se vocé estiver na primeira linha, pressione a tecla n novamente para mudar para o
ar-condicionado da ultima linha.
Se a tecla “LY’for mantida pressionada, a linha diminuira uma a uma.
12.Tecla de mais S]E

1) Modo de consulta
Pressione essa tecla %‘@ e vera os dados da ultima pagina.
Se ja estiver na ultima pagina, pressione a tecla E"@ novamente e a primeira pagina
sera exibida.
2) Configuragéo do modo de operagéo
(D Método de configuragdo de temperatura
Pressione a tecla % e a temperatura definida aumentara em um grau.
Se manter pressionada a tecla ,C‘N@ a temperatura definida aumentara um grau.
Quando a maior temperatura possivel definida é atingida, ela ndo pode continuar
a aumentar.
(@ Método de configuragéo do temporizador ligado ou desligado
Pressione a tecla % e a proxima hora definida sera selecionada.
Se a tecla ﬁj@ for mantida pressionada, os proximos dados serdo selecionados um por um.
Quando a maior temperatura possivel é atingida, ela ndo pode continuar a aumentar.
O modo de alteragéo da configuragéo do temporizador é:

0,0>»>05>10>15>20>»25>30>35>40>45—>50—>55

v

13«12« 1] « 10«95«90« 85«80« 75<«70<«65<«56,0
v

14 > 15 > 16 > 17 > 18 > 19 > 20 > 21 > 22 > 23 —» 24
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13.Tecla de menos “2”

1) Modo de consulta

Pressione a tecla “@” e vera os dados da pagina anterior.

Se estiver na prlmelra pagina, pressione a tecla “@“ novamente e a ultima pagina
sera exibida.

2) Configuragao do modo de operagéo
(D Método de configuragéo de temperatura
Pressione a tecla “@“ e a temperatura definida diminuira um grau.
Se manter pressmnada atecla “O“ a temperatura definida diminuira um grau.
Quando a menor temperatura posswel definida é atingida, ela ndo pode continuar
a diminuir.
(@ Método de configuragao do temporizador ligado ou desligado
Pressione a tecla “@“ e a préxima hora definida sera selecionada.
Se atecla “O“ for mantlda pressionada, os préoximos dados serdo selecionados um
por um.
Quando a menor temperatura possivel é atingida, ela ndo pode continuar a diminuir.
O modo de alteracédo da configuragdo do temporizador é:

24 > 23 » 22 > 21 > 20 > 19 > 18 > 17 > 16 > 15 > 14 > 13

v

55«60«65« 70«75«80« 85«00«95« 10 « 11 « 12

50>»45>40—>»35>30>»>25>20—>15—>1,0—>0,5—>0,0

14.Tecla ON/OFF “O0”
Cada vez que a tecla “(O” for pressionada, a operagéo de iniciar/parar centralizada é
ativada para todos os ares-condicionados em servigo na rede do controle central.
A operagao detalhada refere-se a P12.

15.Tecla de confirmagéo “§”
No modo de configuragdo, pressione a tecla “§” para enviar o status do modo selecionado
atualmente para o ar-condicionado.
A operagao detalhada refere-se a P12.

16.Tecla de reset “©”

RESET

Cada vez que a tecla “G” for pressionada, o controle central sera reinicializado.

RESET

O resultado € 0 mesmo que reiniciar a programacao apés um erro de energia.
17.Tecla de bloqueio

Lock
Cada vez que a tecla “LK" for pressionada, o ar-condicionado selecionado pode ser
bloqueado ou desbloqueado.

A operagao detalhada refere-se a P11.
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2.4.2 Instrugdes da tela LCD

1. Dados gerais de exibi¢ao
1) Os dados gerais de exibigao séo exibidos em todas as paginas de exibicao.

(D O icone @ & exibido no ciclo: (vazio) — « — & — & — (vazio), quando o
controle central se comunica normalmente com a interface da rede.

@ O icone \‘3 € exibido como 0,5 Hz, se o estado atual for de bloqueio do controle
central. O icone sera exibido constantemente se o status for bloqueio de tecla.

(3 O icone “*#” ¢é exibido se o status atual do ar-condicionado selecionado estiver
com o controle remoto bloqueado.

O icone sempre sera exibido quando todos os ares-condicionados tiverem um
bloqueio do controle remoto.

Na pagina de configuragdes gerais, o icone é exibido se um ar-condicionado tiver um
bloqueio do controle remoto.

@ O icone sera exibido se o estado atual for de blogqueio estiver no modo de
refrigeragéo.

O icone sera exibido se o estado atual for de bloqueio estiver no modo
de calefagao.

2) Exibicao das instrugdes dos dados

(D Exibigéo do codigo da unidade interna (localizagéo): Alcance de exibicdo: 00~63;
com “#” aceso ao mesmo tempo.

(2 Exibigéo da temperatura interna: Alcance de exibigdo: 00~99 °C (ou 99 °F). “°C”
(ou “°F”) e “temperatura interna” sao exibidos ao mesmo tempo. Se a temperatura
exceder 99 °C (ou 99 °F), 99 °C (ou 99 °F) sera exibido. Se o valor da temperatura for
invalido, “- -” sera exibido.

(3 Se o temporizador de ligar/desligar estiver definido, o indicador @ sera exibido.

(4 Na exibigao de T3, T2A e T2B: na pagina de consulta de unidade individual, o visor
pode alternar entre “T3”, “T2A” e “T2B”, o valor da temperatura é exibido ao mesmo
tempo e o correspondente “°’C”(ou “’F”) é acesso.

(5 Em caso de protecéo ou erro do ar-condicionado, sera exibido o codigo de erro
correspondente.

(® Descrigdo da tela de matriz de cristal liquido:

@ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
RN T T
o IR IR Illll\ll CUCOC T
a2+ 00NN O

o HNHHN NN lﬂll NEnEnn
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a. O conjunto da tela de cristal liquido € composto por grades 4X16 e cada uma é
composta por dois blocos de tamanhos diferentes (conforme mostrado na figura acima).
Atabela de indicacéo de status é a seguinte:

Bloqueio ~ . Fora de
Em operagéo Selecionado )
preto grande Servico
Erro na
Bloqueio preto Ligado _unldade Desligado
pequeno interna/
externa

b. O conjunto inclui coordenadas horizontais de 00-15 e coordenadas verticais 00+,
16+, 32+ e 48+ no lado esquerdo, indicando a localizagédo da unidade interna. A soma
das coordenadas horizontais e verticais da grade é a diregao da grade. Cada grade
esta relacionada a uma unidade interna dessa localizagéo.

2. Descricédo da tela LCD

1) Descrigao da pagina principal

>

o
- 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
G omume oo )
S EnEnEnEnnnE
_ - - 2[000000oooooooooo
M) OFF 23 1 | o e |w [ 0l0mDicococolcn oo

Fig.2.3 Exemplo de diagrama da pagina principal

(D Atela LCD mostra a pagina principal, existem 60 aparelhos de ar-condicionado
em funcionamento, dos quais 28 ligados e 32 desligados.

(@ Alocalizagéo dos ares-condicionados é a soma das coordenadas. Por exemplo,
a localizagao de (48+,09) é 48+09=57.

(3 No conjunto, os pontos grandes de (16+,00) a (32+,15) estdo acesos, e 0s
pontos pequenos nao. Indica que os 32 aparelhos de ar-condicionado com localizagéo
16 a 47 estéo desligados.

® No conjunto, os pontos grandes e pequenos de (48+,09) a (48+,12) ndo s&o
iluminados. Indica que os quatro ares-condicionados com enderegos 57 a 60 estao
desligados.

(® Os outros pontos grandes e pequenos do conjunto sdo iluminados. Indica que os
outros ares-condicionados da rede estao ligados.

(® O teclado do controle central esta bloqueado.
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2)Descrigdo da pagina de consulta

7, QUERY

=

I-, I # mopDE * 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

[ !
16+

ROOM.TEMP SET.TEMP

o 1771] FAN .
cct c LT ol

Fig.2.4 Exemplo de diagrama da pagina de consulta

(D Atela LCD exibe a pagina de consulta, e o ar-condicionado com o a localizagao

01 é consultado.

(2 O modo de ar-condicionado com localizagdo 01 é: refrigeragéo, ar forte,

distribuicdo uniforme ativada, temperatura interna em 22 °C, temperatura configurada de

20 °C, modo de refrigeragédo “bloqueado”.

(2 No conjunto, apenas os pontos pretos grandes e pequenos em (00+,00) e (00+,01)
s&o iluminados. Indica o estado de em servico e ligado do ar-condicionado com os

enderegos 00 e 01.
3) Descricdo da pagina de configuragéo

q e

4 mopE % 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

[U / o+ |0 i
16+
SET.TEMP aze

Fig.2.5 Exemplo de diagrama da pagina de configuragéo

(D Atela LCD exibe a pagina de configuragéo e as consultas do ar-condicionado com

a localizagdo 01.

(2 O modo de ar-condicionado com localizagdo 01 é: refrigeracéo, ar forte,
distribuicdo uniforme ligada, temperatura ajustada em 22 °C, refrigeragéo.

(3 No conjunto, apenas os grandes pontos pretos de (00+,01) a (00+,15) acendem.

Indica que ares-condicionados com as localizagdes 01 e 15 estao funcionando.
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4) Descrigao da tela da pagina de erro

QUERY =
- o, 2ROR =7 =1 monE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
08 ERRORO FloIODOODD DD D ODD 0]
000000000 oooooDm
ROOM.TEMP SET.TEMP - 32+
-, e ° - o0 AH
10°C =3¢ | s
C o C 50000

Fig.2.6 Exemplo de diagrama da pagina de erro

(D Consulte o ar-condicionado com a localizagéo 08 na pagina de consulta.

(@ O ar-condicionado com a localizagéo 08 esta com defeito, e o cddigo de erro é 08.
O ponto preto grande inferior (00+,08) pisca.

(3 No conjunto, apenas os pontos pretos grandes e pequenos em (00+,00) e (16+,15)
estao acesos. Indica o status de energia “em servigo” do ar-condicionado com as
localizagbes 00 e 31.

2.4.3 Outras instrugdes
1. Especificagao de operagao do coédigo de discagem

Codigo de discagem 1 Tabela 2.1 Definigdes de codigo de discagem

Codigo de discagem 2 ON OFF
Cédigo de discagem 3 | COdigo de | TCONTCCMS30 | TCONTCCM30
N discagem 1 de trés tubos de dois tubos
Qod|go de Fahrenheit Centigrado
discagem 2
12 3 Cadigo de Com fungao Sem fungéo
discagem 3 opcional opcional

2. Funcéao de lembrete para limpar o filtro

@ Quando o parametro de tempo definido do controle central ligado for atingido,
o controle lembrara o usuario de limpar o filtro.

O lembrete duplo-oito (Fig. 2.9¢) mostra “FL”".

@ Quando o controle central exibe FL, esse lembrete deve ser apagado manualmente.
Pressione a tecla “2” e mantenha-a pressionada; em seguida, pressione a tecla u%,, e
podera limpar o lembrete FL. Ao mesmo tempo, o tempo acumulado de inicializagao do
controle central sera apagado.
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P 000102030405 07080910111213 1415
oo | ) ) ]
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a. Selegdo de fungdes b. Selegao de parametros c. Lembrete d. Lembrete “Configurado corretamente”

Fig.2.7 Arede do filtro, além da funcéo de poeira

1) Configuracgdes de fungdes

(D Defina o codigo de discagem 3 para “ON”, selecione “Possui fungdo opcional” na
tabela 2.1 e ligue o controle central. Em 1 minuto, pressione a tecla f}" e mantenha-a
pressionada. Em seguida, pressione a tecla “$” para inserir a configuracédo de fungao
opcional. A selecao da funcéo representada como duplo oito (Fig.2.9 a) piscara com
a frequéncia 1 Hz (display padrao de 00); o cédigo de fungéo opcional sera exibido
(consulte a tabela 2.2). Pressione as teclas IC'N@ e @C para selecionar a fungéo e
pressione a tecla g para entrar na selegdo do parametro.

(2 Apos entrar na selecéo dos parametros, a selegéo da fungéo representada
como duplo oito acendera e essa selegéo (Fig.2.9 b) piscara com a frequéncia de
1 Hz; o codigo do parametro opcional sera exibido. Pressione as teclas @ e @c para
selecionar o parametro detalhado.

(3 Pressione l; para confirmar a selegéo do parametro (consulte a tabela 2.3 para
as horas correspondentes dos cédigos de parametro detalhados).

(4 Depois de configurar corretamente, a selecéo de fungéo dupla oito exibida
acenderd e o display mostrara “Configurando com sucesso” (Fig. 2.9 d). Apés 3
segundos, a configuragédo da fungéo opcional sera concluida automaticamente. A tela
retornara ao display normal.

Depois de inserir a configuragéo de fungéo opcional e se ndo houver operagéo em
5 segundos, a selegéo da fungéo termina automaticamente e o pardmetro definido néo
muda. E basta pressionar a tecla g para confirmar o pardmetro e salva-lo.

Tabela 2.2 Cddigo de selegdo da Tabela 2.3 Cddigo de tempo Tabela 2.4 O cédigo de
funcéo de limpeza do filtro diferente para lembrete de limpeza ar-condicionado somente para
refrigeragdo ou para refrigeragéo
Cadigo Configuragdes Cadigo de Tempo (hora) e aquecimento
de fungdo de fungdes parametro
00 Somente exibiggo, 00 0 Cédigo :je Funcéo
sem fungéo 01 1250 parametro
Lembrete de 02 2500 00 Refrigeragao
01 limpeza da malha Refrigeragao e
do filtro 03 5000 o1 aquecimento
Somente 04 10000
refrigeragao/
02 . =
refrigeragéo e
aquecimento
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3) Fungdes nédo disponiveis com as unidades TVR Ultra/TVR Pro

As seguintes fungdes s6 podem ser ativadas a partir dos controladores individuais:
- Controle de 7 velocidades

- Ajuste da persiana em 5 posigoes

- Ajuste 0,5 C

- Unidade interna desligada

- Limitagbes do ajuste de temperatura (set point)

- Ajuste duplo de temperatura para modo automatico

2.4.4 Tabela de cédigos de erro e protegao

EF Outras falhas

EE Erro de detecgéo do nivel de agua

ED Reservado

EC Erro de limpeza

EB Protecdo do médulo inversor

EA Sobrecorrente do compressor (4 vezes)

E9 Erro de comunicagéo entre a placa principal e a placa de exibicao

E8 Deteccao de velocidade do ar fora de controle

E7 Erro EEPROM

E6 Erro de deteccéo de cruzamento zero

E5 Protecdo contra falhas da unidade externa

E4 Erro no sensor T2B

E3 Falha no sensor T2A

E2 Falha no sensor T1

E1 Erro de comunicagéo

EO Erro de ordem de fase ou perda de fase

07#

06#

05#

04+#

03# Erro de comunicagéo entre o controle central e o computador (gateway)

02# Erro de comunicagdo entre o controle central e o médulo funcional

01# Erro de comunicagéo entre o controle central e o médulo de interface
da rede

00# Erro de comunicagéo entre o moédulo de interface da rede e a placa de
controle principal
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PF Outra protecéo

PE Reservado

PD Reservado

PC Reservado

PB Reservado

PA Reservado

P9 Reservado

P8 Sobrecorrente do compressor

P7 Protecéo contra sobretensdo ou pressao muito baixa da fonte de energia
P6 Protecéo contra baixa presséo de descarga

P5 Protecéo contra alta pressédo de descarga

P4 Protecéo da temperatura do tubo de descarga

P3 Protegéo de temperatura do compressor

P2 Protecéo contra alta temperatura do condensador
P1 Protecéo antirrefrigeracéo e descongelamento

PO Temperatura de protecdo do evaporador

2.5 Observacgoes e requisitos técnicos

1. O EMC e o EMI atendem aos requisitos de certificagdo CE.

2. Aseguranca elétrica esta em conformidade com GB4706.32-2004, GB / T7725-2004.
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Trane — por Trane Technologies (NYSE: TT), um inovador climatico global — cria ambientes
internos confortaveis e eficientes em termos de energia para aplicacdes comerciais e residenciais.
Para obter mais informagdes, consulte trane.com ou tranetechnologies.com.

Como a Trane adotou uma politica de aperfeicoamento continuo do equipamento e dos dados a ele relativos, reserva-se o direito de efetuar alteragées no
design e nas especificagdes do equipamento sem aviso. Estamos comprometidos com praticas de impressdo ambientalmente conscientes.
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